
AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE : AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :
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Actif (Noir)

Neutre (Blanc)

Charge

Schéma de câblage du OSSMT-GQ

Noir Noir

Blanc

Bleu

Terre
vert

Ligne
120-277 V c.a.

50/60Hz

 

N
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Actif (Noir)

Neutre (Blanc)

Charge

Détecteur 1 Détecteur 2

Noir Noir

Noir

Blanc

Bleu Bleu

Terre
vert

Terre
vert

Ligne
120-277 V c.a.

50/60Hz

Schéma de câblage du OSSMT-MQ
Commande depuis plusieurs emplacements

Actif (Noir) 

Neutre (Blanc) 

Charge 

Détecteur 2 Détecteur 1 

Schéma de câblage du OSSMT-MQ
Commande depuis plusieurs emplacements

Noir Noir 

Noir 

Blanc 

Blanc 

Blue 

Blanc 

Bleu 

Terre 
vert 

Terre 
vert 

Ligne
120-277 V c.a.

50/60Hz
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TIME

1 
2 

A 

3 

RANGE

BLINDERS

LIGHT

4 7 

10 

4 7 

10 

Barres obliques

Leviers d’obturation

Couvercle du
panneau de réglage

 

 

6.1 m (20 ft)
mouvements de
faible amplitude

18.2 m (60 ft)

6.1 m (20 ft)
mouvements de
faible amplitude

12.2 m
(40 ft)

12.2 m
(40 ft)

1.
2 

m
(4

 f
t)

Détecteur

Sensibilité des US et état de la détection à IRP

3 clignotements ambre 

2 clignotements ambre 

Un clignotement ambre

3 clignotements verts

2 clignotements verts

Un clignotement vert 

US à sensibilité élevée, IRP activée

US à sensibilité moyenne, IRP activée

US à sensibilité faible, IRP activée

US à sensibilité élevée, IRP désactivée

US à sensibilité moyenne, IRP désactivée

US à sensibilité faible, IRP désactivée
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