
Carga inteligente y confiable 
de la marca en la que confía.

Boletín de producto para Cargador USB/ 
Receptáculo a prueba de manipulaciones  
Tipo A y Tipo-C™

El nuevo estándar para una carga poderosa

El cargador USB/Receptáculo a prueba de manipulaciones de 
tipo A y tipo-C™ ofrece una potencia de carga superior para 
teléfonos inteligentes, tabletas, laptops, monitores, impresoras 
y más. Dos puertos USB verticales de alta potencia, uno tipo A 
y otro Tipo-C, que entregan una corriente total combinada de 
5.1A y 25+ watts de potencia. La tecnología de chip inteligente 
reconoce y optimiza los requisitos de carga de cada dispositivo y 
el puerto tipo-C permite que los cables se inserten fácilmente en 
cualquier dirección.

Cargador USB tipo A y tipo-C™/Receptáculo a prueba de 
manipulaciónes es una solución poderosa para ayudar a mantener 
sus dispositivos cargados con facilidad y estilo.
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Características
  La tecnología de chip inteligente reconoce y optimiza los requisitos de carga de 
diferentes dispositivos incluyendo Apple, Samsung, Nexus, Pixel y más
  El puerto Tipo-C proporciona una potencia de carga hasta 59% más rápida que 
la competencia*
  Un puerto Tipo A y un puerto Tipo-C; corriente total combinada de 5.1A

 - El puerto Tipo-C puede cargar máximo 3 Amps a 5V
 - El puerto tipo A puede cargar máximo 2.4 Amps a 5V

  La característica a prueba de manipulación mejora la seguridad infantil – un 
mecanismo de protección integrado evita el acceso de la mayoría de objetos no 
cargados/extraños
  Los puertos USB están probados para soportar 10,000 inserciones
  Carga la mayoría de dispositivos con alimentación USB de tipo A y tipo-C
  El puerto Tipo-C permite que los cables se inserten fácilmente en 
cualquier dirección
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Los dispositivos Tipo-C tienen un conector reversible
Nunca se vuelva a preocupar del sentido para conectar. El 
USB-C es un conector nuevo fácil de usar que le permite 
conectar el cable a su dispositivo en cualquier sentido.

Información para ordenar

Cat. No.               Descripción Capacidad 
combinada de carga

Capacidad 
nominal Color*

T5633 Cargador USB Tipo A y Tipo-C/Receptáculo a prueba de manipulaciones de 15A 5.1A 15A – 125V W, I, T, GY, E, B

T5633-HG Cargador USB Tipo A y Tipo-C/Receptáculo a prueba de manipulaciones de 15A 
Grado Hospitalario 5.1A 15A – 125V W, I, T, GY, E, R, -

* Para ordenar colores, agregue el sufijo a la Cat. No.: Blanco (-W), marfil (-I), almendra claro (-T), gris (-G), negro (-E), café (-B) y rojo (-R). (-) Indica café para dispositivos de 
Grado hospitalario (sin sufijo).

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747-3138
Teléfono: 1-800-323-8920 • FAX: 1-800-832-9538
Línea técnica:  1-800-824-3005  
lunes a viernes de 8am a 10pm hora del este,  
sábado 9am a 7pm hora del este

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com/usb
© 2017 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados.

* Pruebas hechas con cable Lightning en el puerto tipo C con 

iPhone 7, iPad Mini 1, iPad Pro 9.7

Consejos para mejorar la carga

1)  No utilizar el teléfono mientras se esté cargando, 
reducirá significativamente el tiempo de carga. 

2)  El cable para cargar que vino con el dispositivo 
debería mejorar la efectividad de carga.

3)  La longitud del cable puede afectar la potencia 
y la velocidad de la carga. Los cables más largos 
pueden provocar que tarde más la carga. 

4)  Los cables de reemplazo deben ser de calidad 
de grado OEM o aprobados por el fabricante del 
dispositivo.

El uso de marcas registradas de terceros es solamente para propósitos informativos y no indica afiliación, patrocinio ni promoción. Apple, 
iPad, iPhone, Samsung, Nexus y Pixel son marcas registradas de sus respectivos dueños.

  El tiempo de carga puede verse afectado por el cable que se utilice. 
Leviton recomienda que se use el cable proporcionado con el 
dispositivo
  Los modelos de Grado hospitalario están disponibles con un clip de 
latón de puesta a tierra automática para asegurar un desempeño 
seguro y confiable

  Compatibles con placas frontales Decora® y placas frontales sin 
tornillo Decora Plus™
  Ideal para usos residenciales y comerciales incluyendo cocinas, 
recámaras, oficinas en casa, dormitorios de universidad, salas de 
aeropuerto, hospitales, salones de belleza y spas, hoteles, salas de 
juntas, cafés, restaurantes y más 

Más potencia = Carga más rápida
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Dispositivos probados *

Competidor 1

iPhone 7 iPad Mini 1 iPad Pro 9.7

Competidor 2Leviton


