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Gradateur à technologie Wi-Fi de 600 W
decora smartMC

DONNÉES SUR LES PRODUITS
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DESCRIPTION
Les dispositifs à technologie Wi-Fi permettent de commander 
des appareils au moyen d’une simple connexion internet et 
de l’application gratuite My Leviton. Aucun concentrateur 
requis. Ce faisant, ils simplifient les fonctions résidentielles 
en permettant de programmer la commutation des charges 
à des heures précises ou encore en fonction du lever/
coucher du soleil, de regrouper des accessoires intelligents 
dans diverses pièces et de créer des ambiances formées 
de luminaires multiples. Les utilisateurs peuvent en outre 
personnaliser leur expérience en choisissant les vitesses de 
gradation, les niveaux maximaux et minimaux d’illumination et 
plus encore. Ils sont compatibles avec les systèmes Nest et 
IFTTT. Servez-vous de la fonction de fermeture automatique 
en guise de minuterie à rebours dans les garde-robes, les 
couloirs et les salles de bain. Liez les routines de vie à la 
maison et d’absence de façon à ce que l’éclairage se commute 
aléatoirement, donnant l’impression que la maison est 
habitée.

En plus d’accepter les lampes à incandescence ordinaires de 
600 W, ces dispositifs prennent en charge les lampes à DEL et 
fluocompactes réglables d’une puissance pouvant atteindre 
300 W.

WORKS WITH NESTMD

Ajoutez la commande de l’éclairage à votre écosystème Nest. 
Faites en sorte que les luminaires de Leviton s’allument quand 
une Nest CamMC détecte des mouvements, ou qu’ils se règlent 
en fonction de signaux d’occupation ou d’inoccupation. Réglez 
les durées d’illumination et faites même clignoter toutes les 
lumières en cas d’urgence!

COMMANDE VIA L’ASSISTANT VOCAL ALEXA D’AMAZON
Les dispositifs à technologie Wi-Fi sont pris en charge par tous 
les produits utilisant l’assistant vocal d’Amazon. Vous pourrez 
ainsi tamiser les luminaires de votre salon de 25 % en disant à 
Alexa de le faire! (Appareils Alexa vendus séparément.)

COMMANDE VOCALE VIA GOOGLE ASSISTANT
« OK Google, mets [nom du dispositif My Leviton] sous 
tension ». Prise en charge de Google Assistant. Google Home 
est une enceinte à commande vocale pilotée par Google 
Assistant. Elle permet de commander aisément des dispositifs 
intelligents partout dans la maison. (Appareils Google Assistant 
vendus séparément.)

CHARGES À DEL À FAIBLE PUISSANCE
Ces nouveaux dispositifs de commande de l’éclairage font 
partie d’une gamme d’accessoires conçus pour fonctionner 
avec des sources extrêmement sensibles à basse puissance, 
comme les lampes d’appoint ou les guirlandes lumineuses, qui 
dorénavant ne brillent plus une fois éteintes.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Ces gradateurs empruntent les populaires formes et styles 
Decora et sont offerts en versions unipolaires ou à trois voies, 
avec plaques et trousses de changement de couleur. Ils sont 
dotés d’une bascule à mouvement réel; il suffit d’appuyer sur 
la partie du haut pour allumer les luminaires, et sur la partie du 
bas pour les éteindre. De plus, commodément située du côté 
droit de la bascule, la barre de gradation est facile à utiliser. Des 
diodes estompées sur le côté gauche de la bascule montrent 
en temps réel les niveaux d’éclairage actuels et visés, offrant 
ainsi une installation des plus professionnelles et soignées. Ces 
dispositifs conviennent en outre aux plaques Leviton sans vis 
(vendues séparément).

AVANTAGES
• Commande d’appareils depuis n’importe quel endroit grâce à 

l’application gratuite My Leviton pour iOS et Android (aucun 
concentrateur requis).

• Commande vocale via Alexa d’Amazon : « Alexa, allume les 
luminaires du salon. »

• Compatibilité avec Google Assistant, y compris Google 
Home pour la commande vocale : « OK Google, règle [nom du 
dispositif My Leviton] à [1-100] %. »

• Works with NestMD : commutation de l’éclairage quand 
des mouvements sont captés par une caméra, quand une 
alarme se déclenche ou quand le système indique que les 
occupants sont à la maison ou ailleurs.

• Liaison possible à IFTTT pour accéder aux fonctions 
supplémentaires de ce service.

• Simplification des fonctions résidentielles en permettant 
de programmer la commutation des charges à des heures 
précises ou encore en fonction du lever/coucher du soleil, 
de regrouper des accessoires intelligents dans diverses 
pièces et de créer des ambiances formées de luminaires 
multiples.

• Possibilité de commande de 99 dispositifs, 50 horaires, 50 
activités, 50 ambiances, 50 pièces et 20 résidences dans 
l’application mobile My Leviton.
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DONNÉES SUR LES PRODUITS

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

DESCRIPTION No DE CAT.

Gradateur de 600 W à technologie Wi-Fi DW6HD-1BZ

Gradateur asservi assorti DD00R-DLZ

Gradateur GradateurUnité assortie (avec diodes)

Noir Noir

Blanc Blanc

Charge Charge

Actif (noir) Actif (noir)

Neutre (blanc) Neutre (blanc)

Ligne
120 V c.a.,

60 Hz
Ligne

120 V c.a., 60 HzTerre
(vert)

Terre
(vert)

Terre
(vert)

Étiquette
d’isolation

Gradateur GradateurUnité assortie (avec diodes)

Noir Noir

Blanc Blanc

Charge Charge

Actif (noir) Actif (noir)

Neutre (blanc) Neutre (blanc)

Ligne
120 V c.a.,

60 Hz
Ligne

120 V c.a., 60 HzTerre
(vert)

Terre
(vert)

Terre
(vert)

Étiquette
d’isolation

SCHÉMA DE CÂBLAGE UNIPOLAIRE SCHÉMA DE CÂBLAGE À TROIS VOIES

CARACTÉRISTIQUES
• Faces de couleur blanche, ivoire et amande pâle 

comprises.
• Capacité nominale de 300 W pour les charges à DEL et 

fluocompactes réglables.
• Capacité nominale de 600 W pour les charges à 

incandescence.
• Allumage et éteinte en douceur.
• Témoin d’alimentation (en bas) et diodes d’intensité (côté 

gauche).
• Gradation depuis plusieurs emplacements au moyen de 

jusqu’à quatre unités asservies (DD00R-DLZ);

VALEURS NOMINALES
• Lampes à incandescence : 600 W, 120 V c.a., 60 Hz
• DEL/LFC : 300 W, 120 V c.a., 60 Hz

HOMOLOGATIONS
• Conformité à la norme UL 1472
• Certification CSA (dossier 003413)
• Certification NOM-ANCE
• CERTIFICATION Wi-FiMC

• Conformité à la partie 15, classe B, de la FCC

GARANTIE
Garantie limitée de cinq ans


